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On Board Rack (OBR)

nVent SCHROFFオンボードラック（OBR）は、安全で軽量、
高耐久性および高信頼性があり、列車、トラック、船舶および
その他の車両に取付られる制御装置などのための、19インチ
（84 TE）および36 TEサイズの理想的なソリューションです。
耐腐食性ステンレス製で、AWSおよびEN 15085（CL2）に適
合するように溶接されたオンボードラックは、車両内における
振動・ショック、高温、湿気などの厳しい環境条件に対応でき
る設計となっています。
オンボードラックは3,6または9 Uの高さが用意。
1、2本または3本のSNCFサブラック（NF F 61-005およびNFF 
60- 002）があり、それぞれスライドレールのセットでサポー
ト。背面は標準コネクタが利用できるように設計、クロスバー
は、コーディングピンまたはSNCFサブラックを受け入れるため
の位置決め穴をカスタマイズできます。

 
 

耐久性の高い輸送アプリケーション向け
装置用19インチフレーム

 

 

 
 
 

シュロフオンボードラック　特徴と利点

ステンレスフレーム溶接構造ラック

•耐久性、耐腐食、耐振動

コンパクトサイズ

•限られたスペースに有効な装置実装。列車用ロッカース　
ペースなどの新方式と、従来の設置アプリケーションの
両方に最適。

高剛性ラックは全面オープン

•軽量で強い構造

•装置実装が容易

•最適な換気と放熱

 

 

 

  

 

モジュラーコンセプト
•オンボードラックは、床または天井に取付可能（柔軟な実装）
•多様な電子機器に複数のラックを水平または垂直に並べること

が可能

 

全面開放型で統合ケーブルバーを備えたクロスバー

•ケーブルタイを使用した束線を簡素化し、安定性が向上



INFORMATIONS

寸法 高さ 幅 品番 重量

3U 156,7 mm
36 HP 248,2 mm 10170-015 2 920 g

84 HP 492,5 mm 10170-014 3 950 g

6U 290,0 mm
36 HP 248,2 mm 10170-013 3 850 g

84 HP 492,5 mm 10170-012 5 100 g

9U 423,4 mm
36 HP 248,2 mm 10170-017 4 800 g

84 HP 492,5 mm 10170-016 6 260 g

奥行 341,8 mm

材質 ステンレススチール t=2.0mm
規格

 
 

下記規格に基ずく設計
 
 

•NF F 61-005 
• NF F 60-002

EN 15085（CL2）鉄道車両および部品の溶接に関する認証、
EN 61373鉄道車両用装置−衝撃及び振動試験に適合

付属品 連結用金具キット 20170-042

クロスバーは、正しいサブラックだけを実装できるよう
にカスタムコード化が可能

 サイドバイサイドキットにより、複数のオンボードラッ
クを横に取り付けることが可能

スタッキングキットを使用すると、複数のオンボードラ
ックを重ねることが可能
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