
INTERSCALE 
 FÜR RASPBERRY PI

PERFEKTER SCHUTZ FÜR  
RASPBERRY PI 3 MODELL B UND PI 2 MODELL B

Das speziell entwickelte SCHROFF Interscale Gehäuse eignet 
sich hervorragend für die Aufnahme des Raspberry Pi 3 Modell  
B und Pi 2 Modell B Boards. Das Gesamtpaket beinhaltet alle  
zur Montage notwendigen Zubehörteile wie Schrauben zur 
Befestigung des Boards, eine zuverlässige Universalhalterung 
sowie Gummifüße.
Das in RAL 9005 (tiefschwarz) pulverbeschichtete 
Interscale Metallgehäuse basiert auf einer ausgeklügelten 
Verriegelungskonstruktion mit Laschen, die einen integrierten 
EMV-Schutz ermöglicht ohne den Einsatz zusätzlicher  
EMV-Dichtungen. Das komplett montierte Gehäuse bietet 
aufgrund seiner Konstruktion einen hervorragenden Schutz  
für das eingebaute Board. Nach dem Lösen von nur zwei 
Schrauben kann die eingebaute Elektronik schnell und einfach 
bearbeitet werden.
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Einfache Montage, leistungsorientiertes Design

• Modular aufgebautes Gehäuse bestehend aus drei Teilen,   
 einfache Montage mit nur zwei Schrauben

• Vormontierte M2.5-Bolzen mit Schrauben zur Boardmontage

• Innovatives Design mit integriertem EMV-Schutz  
 bis 20 dB bei 2 GHz

• Berührungsschutz bis IP 30

• Beim Raspberry Pi 3 Modell B: minimale Dämpfung des   
 WLAN- und des Bluetooth-Signals von weniger als 15 %

Standardbasierte Konstruktion

• Kompatibel mit  Raspberry Pi 3 Modell B und  
 Pi 2 Modell B inkl. benötigter Ausbrüche

• Kompakte Größe: 32,2 × 65,5 × 89,5 mm (H × B × T)
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BESTELLINFORMATION

Beschreibung Artikelnummer

Set besteht aus: 14891-110

Interscale für Raspberry Pi 3 Modell B und Pi 2 Modell B, RAL 9005 mit Perforationen ꞏ

Gummipuffer, selbstklebend, 4 Stück ꞏ

Torx-Schraube M2.5, 6 Stück ꞏ

Wandhalterung ꞏ

MEHR ÜBER INTERSCALE:  
https://lp.schroff.nvent.com/interscale-konfigurierbare-gehaeuse-loesung

EUROPA

Straubenhardt, Deutschland
Tel.: +49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich
Tel.: +33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen
Tel.: +48.22.209.98.35

Hemel Hempstead,  
Großbritannien
Tel.: +44.1442.24.04.71

Assago, Italien
Tel.: +39.02.932.714.1

NORDAMERIKA

Alle Standorte
Tel.: +1.800.525.4682

NAHER OSTEN & INDIEN

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate
Tel.: +971.4.37.81.700

Bangalore, Indien
Tel.: +91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei
Tel.: +90.216.250.7374

ASIEN

Shanghai, Volksrepublik 
China
Tel.: +86.21.2412.6943

Qingdao, China
Tel.: +86.523.8771.6101

Singapur
Tel.: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
Tel.: +81.45.476.0271

TECHNISCHE DATEN

• Metallgehäuse mit Lüftungswaben (Perforation) zur    
 Entwärmung der eingebauten Komponenten

• Pulverbeschichtetes Metallgehäuse in RAL 9005 (tiefschwarz)

• Einpressgewindebuchsen M2.5 in Bodenwanne eingepresst

• Komplett montiert, Deckel und Frontplatte abnehmbar


