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Guide-cartes  
série 115-287

 

Longueur  
73,03 ± 0,13   

(2,875 ± 0,005)  

Coins carrés  

Largeur  
5,08 ± 0,13  
(0,200 ± 0,005)  

8,89 (0,350) 

Largeur de rainure ± 0,013 
(0,005) voir tableau 

5,21 ± 0,13  
(0,205 ± 0,005)  

7,6 (0,30)  
5,21 (0,205)  45° Typ. 

4,8 
(0,19)  

29,2 (1,15) 13,5 (0,53)  

82,6 (3,25) 

72,90 ± 0,13 (2,870 ± 0,005)  

1,27 (0,050)  

2,41 ± 0,13  
(0,095 ± 0,005)  4,8 

(0,19)  
Unités : mm (po)
0,xx = ± 0,25, 0,x = ± 0,5
(0,xxx = ± 0,010, 0,xx = ± 0,02)

13,5 (0,53)

3,05
(0,120)

4,75 (0,187)

1,65 ± 0,05
(0,065 ± 0,002)

0,76 ± 0,05  
(0,030 ± 0,002)

Couleur

115–287 – 3 – BLK

XXX

Blanc ______________________________________________________________________

(Les couleurs autres que le blanc nécessitent une référence et un numéro de commande spéciaux)

BLK, BRN, ORG, YEL, GRN, BLU ______________________________________________

Code de référence

Épaisseur de carte 

Guide-cartes série 115–287

Circuit imprimé de 2,40 (0,093) d’épaisseur ________________________________
Circuit imprimé de 1,60 (0,063) d’épaisseur ____________________________ [vide]

3

[vide]

MATÉRIAUX

Nylon 6/6. Conforme à la norme UL 94V-2.  
Auto- extinguible. Peut être utilisé à 121 °C (250 °F) en continu. 
Résistant aux matières alcalines, aux acides faibles et aux  
solvants courants.  

COULEUR

Couleur standard naturelle (blanc). 
Couleurs supplémentaires sur commande spéciale. 
Contactez votre interlocuteur commercial habituel afin de  
connaître la disponibilité.

DONNÉES D’APPLICATION

1. Glissez l’extrémité avant du guide en premier.

2. Arquez le guide et rentrez-le. S’adapte à un matériau jusqu’à 
1,65 cm (0,65 po).
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Circuit imprimé de 1,60 (0,063) d’épaisseur ____________________________ [vide]

3

[vide]
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