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Montageanweisung Assembly instructions Instructions de montage
19" TELESKOP FACHBODEN 2HE 19" 2U TELESCOPIC SLIDE SHELF  ETAGERE TELESC. 19* 2U
VARISTAR VARISTAR VARISTAR

-Kann an 19" Winkel montiert werden
an Stelle der 19* Winkelprofilen

-Can also be mounted on 19* brackets
instead of 19 uprights

-Peut aussi &tre monté sur

equerres 19° au lieu des montants 19*
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/mimin/eigin/nigin/ginin/ninin/ginin/ninin/niniom

L C min C max

A50 mm | 450 mm | 575 mm

600 mm | 620 mm | //5 mm
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Teleskopschiene rechts symmetrisch,
entsprechend zusammenbauen,

Only left telescopic slide shown
Assemble right side accordingly

Glissiere gauche représentée
Montage symétrique pour la droite
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Do not tighten)

Nicht festdrehen)
Ne pas serrer)
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Schrauben anziehen!
Now, tight it!

Serrer maintenant!
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