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Répartiteurs LANHab illage électronique

41801004

41804001 41801005 41801006

Porte et flancs aisément amovibles Plan 19" vertical pour un faible 
encombrement en profondeur

Espace disponible pour sur-longueur de 
câbles

MODULAIRE : EXTENSION DU COFFRET DE BASE GRÂCE AU MODULE ACCOUPLABLE

VTLW6672

https://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/01_f_cabinets.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/02_f_wall_mounted_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/03_f_acc_cabinets_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/04_f_climate_control.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/05_f_desktop_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/06_f_subracks.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/07_f_frontpanels_pluginunits.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/08_f_systems.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/09_f_psu.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/d/10_f_backplanes_testadapters.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/11_f_connectors_fpc.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/AuroraStorefrontAssetStore/espots/services_literature_espot/SchroffCatalogTranslations/German/12_appendix/12_f_appendix.pdf
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Rép artiteurs LANHabillage électro nique

COFFRETS MURAUX "FAIBLE ENCOMBREMENT"

• Applications : sous-répartiteur fibres optiques, répartiteur mural 4 U
ou pour combinaison fibres optiques, cuivre et téléphonie

• Agencement optimal des fibres optiques

• Porte et flancs aisément amovibles

• Extension possible grâce au module accouplable

SERVICEPLUS
Teintes et dimensions spécifiques
Climatisation
Découpes
Solutions spécifiques clients

COFFRET FIBRES OPTIQUES 300X300
• Peut recevoir jusqu'à quatre cassettes de lovage

• Faible profondeur 85 mm

41801006

RÉPARTITEUR MURAL, MODULAIRE
• Modulaire : extension du coffret de base grâce au module accouplable

• Possibilité de combiner les applications fibres optiques, cuivre ou télé-
communications

• Faible profondeur (220 mm) grâce au plan 19" vertical

41801017

RÉPARTITEUR MURAL, 4 U, VERTICAL
• Faible profondeur (220 mm) grâce au plan 19" vertical

• Porte d'angle avec vitre Plexiglas

• Possibilité de monter un ventilateur a posteriori

41802002

Aperçu  . . . . . . . .  2.36

Petit coffret fibres 
optiques 300x300
Petit coffret fibres 
optiques 300x300 .  2.38
Passe-câbles  . . . .  2.38
Support sans 
fixation de câbles  2.39
Cassette de lovage  2.39

Répartiteur mural - 
modulaire
Coffret de base . . .  2.40
Module accouplable  2.41
Passe-câbles . . . .  2.41
Support cassette de 
lovage . . . . . . . . . .  2.42
Cassette de lovage  2.42
Support LSA+  . . .  2.43
Serrure . . . . . . . . . .  2.43
Equerre 19"  . . . . .  2.43

Répartiteur mural 4 U
Répartiteur mural 
4 U . . . . . . . . . . . . . . 2.44
Passe-câbles à 
coller . . . . . . . . . . . . 2.45
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41801003

vtlw6684

Répartiteurs LANH abillage électroniqueRéférences en caractères gras : expéditio n so us 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Répartiteur pour câble principal à fibres optiques ou 
répartiteur de bureau

• Emplacement pour max. 48 fibres

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Pour fermer les ouvertures passe-câbles, commander des joints balais 

ou panneaux passe-câbles
• Support de cassettes de lovage, voir page  2.39
• Cassettes de lovage, voir page  2.39

41804051

Répartiteurs LAN

• Pour guider les câbles en respectant le rayon de courbure

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

COFFRET FIBRES OPTIQUES 300X300

Rep. Qté Description
1 1 Coffret, acier 1,5 mm, RAL 7035, avec 2 découpes dans le haut et 

2 découpes dans le bas du coffret pour passage des câbles (sans 
cache)

2 2 Flanc, acier 1 mm, RAL 7035, pivotant
3 1 Porte, acier 1 mm, RAL 7035, avec serrure 2233-X
4 1 Support de cassette de lovage x 4
5 1 Kit de fixation murale 

(distance au mur 6,5 mm)

Hauteur Largeur Profondeur Référence
mm mm mm
300 300 85 60239-006
Rep. 6 Joint balai pour coffret fibres optiques 300x300 
autocollant, 2 pièces 60239-030

Rep. 7 Panneau passe-câbles pour coffret fibres optiques 300x300 
acier 1 mm, zingué, 2 pièces 60239-025

PASSE-CÂBLES À COLLER

3
0

19.5

42.5

Description Référence
Passe-câbles à coller, matière plastique, noir, 4 pièces 60239-020

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-006
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-030
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-025
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-020
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

41806050

VTLW6678

• La cassette de lovage est montée sur le support puis accrochée au 
support de cassette de lovage

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

vtlw6679

Cassette de lovage

vtlw6680

Support d'épissures (1), manchon de protection d'épissure (2)

• Pour max. 12 épissures selon le standard Télecom

• Cassette de lovage selon DIN 47662

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Supports d'épissures et manchons de protection d'épissure à 

commander séparément

SUPPORT ENCLIPSABLE POUR CASSETTE DE LOVAGE

1a

1b

Rep. Qté Description
1 4 Support enclipsable, acier 1 mm, zingué
2 8 Clip de fixation pour cassette de lovage

Rep. Description Référence
Rep. 1a Support enclipsable sans fixation de câbles 60239-013

Rep. 1b Support enclipsable avec fixation de câbles à l’aide de 
colliers serre-câbles 60239-014

CASSETTE DE LOVAGE

Rep. Qté Description
1 1 Cassette de lovage, matière plastique, blanc cassé
2 1 Couvercle, matière plastique, blanc cassé
3 4 Collier serre-câbles

Description Référence
Cassette de lovage 60239-062
Rep. 1 Support d'épissures, 10 pièces 21101-122
Rep. 2 Manchon de protection d'épissure, longueur 60 mm, 
6 pièces 21101-123

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-013
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-014
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-062
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-122
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-123
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41801001

VTLW6682

Habillag e électronique

• Pour support de cassette de lovage, support LSA+  et / ou équerres 19"

• Espace disponible pour max. 288 fibres et surlongueur de 
câbles jusqu'à 1 m

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

RÉPARTITEUR MURAL - MODULAIRE

Le coffret modulaire peut être mis en oeuvre en tant que 
sous-répartiteur ou répartiteur d'étages pour la technologie fibres optiques 
ou cuivre ou comme répartiteur téléphonique.

Une extension des coffrets de base (faible profondeur 220 mm) est possible 
grâce aux modules accouplables et aux divers accessoires.

41801002

COFFRET DE BASE

Rep. Qté Description
1 1 Coffret, acier 1,5 mm, RAL 7035, avec 2 découpes dans le haut et 

2 découpes dans le bas du coffret pour le passage des câbles 
(sans cache)

2 2 Flanc, acier 1 mm, RAL 7035, pivotant
3 1 Porte, acier 1 mm, RAL 7035, avec serrures 2233-X
4 1 Kit de fixation murale 

(distance au mur 6,5 mm)

Hauteur Largeur Profondeur Référence
mm mm mm
600 425 220 60239-001
Mise à la masse pour répartiteur mural prévu pour un coffret de 
base et deux modules accouplables, 1 kit 60239-060

Joint balai pour répartiteur mural autocollant, 2 pièces 60239-031
Panneau passe-câbles pour répartiteur mural 2 pièces 60239-026

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-001
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-060
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-031
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-026
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

Habillage électronique

• Extension du coffret de base sur la gauche ou la droite

• Pour support de cassette de lovage ou support LSA+

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

41804050

Habillage électronique

• Pour guider les câbles en respectant le rayon de courbure

• Fixation par rotation 1/4 de tour dans le panneau arrière du coffret

• Pour coffret de base et module accouplable

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Non compatible avec le coffret fibres optiques 300x300 et le coffret 

répartiteur 4 U

MODULE ACCOUPLABLE

VTLW6673

Rep. Qté Description
1 1 Module accouplable, acier 1,5 mm, RAL 7035 (gris clair), avec 

1 découpe dans le haut et 1 découpe dans le bas du coffret pour 
passage des câbles (sans cache)

2 1 Porte, acier 1 mm, RAL 7035, avec serrure
3 1 Montant de porte
4 1 Lot visserie de fixation

Hauteur Largeur Profondeur Référence
mm mm mm
600 225 220 60239-004
Joint balai pour répartiteur mural autocollant, 2 pièces 60239-031
Panneau passe-câbles pour répartiteur mural 2 pièces 60239-026

PASSE-CÂBLES À CLIPSER

3
0

D42.5

Description Référence
Passe-câble à clipser, matière plastique, noir, profondeur D = 
55 mm, 4 pièces 60239-021

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-004
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-031
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-026
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-021
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vtlw6677

vtlw6678

Support enclipsable

Habillag e électronique

• Peut recevoir 12 cassettes de lovage montées sur le support enclipsable

• Accrocher et sécuriser le support de cassette de lovage sur la panneau 
arrière du coffret

• Montage sans vis

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Support enclipsable à commander séparément

vtlw6679

Cassette de lovage

vtlw6679

Support d'épissures (1), manchon de protection d'épissure (2)

Habillag e électronique

• Pour max. 12 épissures selon le standard Télecom

• Cassette de lovage selon DIN 47662

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Supports d'épissures et manchons de protection d'épissure à comman-

der séparément

SUPPORT DE CASSETTE DE LOVAGE

Description Référence
Support de cassette 
de lovage 12 x, acier 1 mm, zingué, 1 pièce 60239-012

Rep. 1a Support enclipsable sans fixation de câbles, 4 pièces  60239-013
Rep. 1b Support enclipsable avec fixation de câbles à l’aide de 
colliers serre-câbles,  4 pièces  60239-014

Collier serre-câbles 92 mm x 2,5 mm, 25 pièces 20118-351

CASSETTE DE LOVAGE

Rep. Qté Description
1 1 Cassette de lovage, matière plastique, blanc cassé
2 1 Couvercle, matière plastique, blanc cassé
3 4 Collier serre-câbles

Description Référence
Cassette de lovage 60239-062
Rep. 1 Support d'épissures, 10 pièces 21101-122
Rep. 2 Manchon de protection d'épissure, longueur 60 mm, 
6 pièces 21101-123

1a

1b

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-012
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-013
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-014
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20118-351
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-062
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-122
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-123
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

41804054

Habillage électronique

• Remplace la serrure livrée avec le coffret de base ou le module 
accouplable

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

VTLW6685

Habillage électronique

• Permet de réaliser un plan 19" vertical (4 U) dans le coffret de base

• Réglable en profondeur au pas de 20 mm

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Non compatible avec le coffret fibres optiques 300 x 300 et le 

module accouplable  

41801501

Habillage électronique

• Pour connecteurs de type LSA+ 

• A monter dans le coffret de base ou le module accouplable

COMPOSITION (en kit)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

SERRURE DE PORTE POUR COFFRET DE BASE ET MODULE ACCOUPLABLE

Rep. Qté Description
1 1 Serrure
2 2 Clé

Description Qté Référence
Serrure de porte 2233-X (inclus dans le lot de 
livraison standard)  1 60239-051

EQUERRE 19" POUR COFFRET DE BASE

Description Référence
Equerre 19" pour coffret de base, acier 1,5 mm, RAL 7035, 2 pièces 60239-035

SYSTÈME LSA+ 

Rep. Qté Description
1 2 Support de fixation des barres, acier 1,5 mm, zingué
2 2 Barre, acier inoxydable
3 1 Kit de mise à la masse
4 1 Lot visserie de fixation

Description Référence
Support LSA+ 60239-040

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-051
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-035
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-040
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41802002

Répartiteurs LANH abillage électronique

• Coffret mural 19" compact (220 mm de profondeur) pour 
système de câblage universel

• Possibilité de monter des panneaux de brassage (cuivre et 
fibres optiques) ou des composants actifs (switches), jusqu'à max. 
300 mm de profondeur

• Prévu pour recevoir un ventilateur

• Indice de protection IP 20 (avec capot plein monté)

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

RÉPARTITEUR MURAL, 4 U, VERTICAL

Rep. Qté Description
1 1 Coffret, acier 1,5 mm, RAL 7035 (gris clair), avec 2 découpes dans 

le haut et 2 découpes dans le bas du coffret pour passage des 
câbles

2 1 Flanc, acier 1 mm, RAL 7035 (gris clair), avec découpes pour 
ventilateur

3 1 Porte d'angle, acier 1 mm, RAL 7035 (gris clair), coudée 90°, avec 
vitre Plexiglas et serrure 2233-X sur le côté 

4 3 Cache pour ouverture passe-câbles, non monté (capot plein ou 
perforé selon la position de montage)

5 1 Joint balai, noir, non monté
6 2 Equerre 19", acier 1,5 mm, RAL 7035 (4 U, vertical)
7 1 Kit de fixation murale 

(distance au mur  6,5 mm)
8 1 Kit de mise à la masse

Hauteur Largeur Profondeur Référence
mm mm mm
600 425 220 60240-006
Ventilateur avec grille de protection 230 VAC  1 pièce 20234-822
Thermostat avec raccordement secteur 230 VAC 1 pièce 20118-719
Joint balai pour répartiteur mural autocollant, 2 pièces 60239-031

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60240-006
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20234-822
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20118-719
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-031
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

41804051

Habillage électronique

• Pour guider les câbles en respectant le rayon de courbure

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

PASSE-CÂBLES À COLLER

3
0

19.5

42.5

Description Description Référence
Passe-câbles à coller Matière plastique, noir, 4 pièces 60239-020

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60239-020
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