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Dispositifs de retenue 
série 125, 126

89066485

No

tiret
Épaisseur du
circuit imprimé

Dimension B

+0,38 (0,015)

\–0,0 (0,000)

Dimension G

+0,0 (0,00)

\–0,80 (0,03)

–06 1,6 (1/16) 1,91 (0,075) 1,14 (0,045)

2,4 (3/32) 2,67 (0,105) 1,91 (0,075)–09

Casser les bords tranchants.

Circuit imprimé

125 illustré, 126 à l’opposé

Longueur
18,3 (0,72)

Typ. 7,1 (0,28) Typ.
G

(voir tableau)
B

(voir tableau)

3,18 (0,125)

0,64 (0,025) R
(intérieur) Typ.

6,73
(0,265)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)
Sauf indication contraire :
0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5 (0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)

25,40 ± 0,13 
(1,000 ± 0,005) 
Tot. non cum.

4,32 ± 0,13 
(0,170 ± 0,005)

4,32 ± 0,13 
(0,170 ± 0,005)

Dim. de fixation recommandées

2,54 (0,100)

8,18 + 0,25/– 0,50
(0,322 + 0,010/– 0,020)

3,18
(0,125)

Typ.

4,19 (0,165)
Typ.

19,05 (0,750) Typ.

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
       

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) ______________________
en pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

3,25

06
09

1,6 (0,063) __________________________________

125 ou 126 –06 – 3,25

2,4 (0,094) __________________________________

Exemple de code de référence : 

Les trous de fixation sont décalés par rapport 
au chemin de la carte et sont espacés d’un 
pouce, offrant différents modèles de fixation 
au choix

Les bords estampés 
permettent une 
insertion et une 
extraction sans 
endommager la carte

Les doigts à ressort maintiennent la 
carte contre la face rigide pour 
amortir les chocs et les vibrations

Ergots tournés et excursion de 
la carte limite à paroi rigide 
sous charge dynamique

Les sections indépendantes 
maximisent le contact avec le 
circuit imprimé

125–06–4,25
Série 125 en acier inoxydable passivé, 107,95 (4,25) 
de long, conçu pour les circuits imprimés de 1,6 
(0,063) d’épaisseur   

POIDS

0,40 g/cm (0,036 oz/po) 

MATÉRIAUX ET FINITIONS

• Materialien: 
Acier inoxydable de 0,41 mm  
(0,016 po) d’épaisseur type 301, Cond. 
1/2 H, ASTM -A240 

• Finition : 
Passivation selon MILS-5002

DURETÉ DU RESSORT

60,4 N/cm (34,5 lb/po) 
de déformation par doigt de ressort
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CALMARK™

DISPOSITIFS DE RETENUE SÉRIE 125, 126

89066485

No

tiret
Épaisseur du
circuit imprimé

Dimension B

+0,38 (0,015)

\–0,0 (0,000)

Dimension G

+0,0 (0,00)

\–0,80 (0,03)

–06 1,6 (1/16) 1,91 (0,075) 1,14 (0,045)

2,4 (3/32) 2,67 (0,105) 1,91 (0,075)–09

Casser les bords tranchants.

Circuit imprimé

125 illustré, 126 à l’opposé

Longueur
18,3 (0,72)

Typ. 7,1 (0,28) Typ.
G

(voir tableau)
B

(voir tableau)

3,18 (0,125)

0,64 (0,025) R
(intérieur) Typ.

6,73
(0,265)

2,44 ± 0,05 (0,096 ± 0,002) Dia. Typ.

Unités : mm (po)
Sauf indication contraire :
0,xx ± 0,25, 0,x ± 0,5 (0,xxx ± 0,010, 0,xx ± 0,02)

25,40 ± 0,13 
(1,000 ± 0,005) 
Tot. non cum.

4,32 ± 0,13 
(0,170 ± 0,005)

4,32 ± 0,13 
(0,170 ± 0,005)

Dim. de fixation recommandées

2,54 (0,100)

8,18 + 0,25/– 0,50
(0,322 + 0,010/– 0,020)

3,18
(0,125)

Typ.

4,19 (0,165)
Typ.

19,05 (0,750) Typ.

Code de référence  

Épaisseur du circuit imprimé  
       

Longueur 
31,75 (1,25) à 311,15 (12,25) ______________________
en pas de 25,4 (1,00) 
Autres longueurs disponibles sur demande 

3,25

06
09

1,6 (0,063) __________________________________

125 ou 126 –06 – 3,25

2,4 (0,094) __________________________________

Exemple de code de référence : 

Les trous de fixation sont décalés par rapport 
au chemin de la carte et sont espacés d’un 
pouce, offrant différents modèles de fixation 
au choix

Les bords estampés 
permettent une 
insertion et une 
extraction sans 
endommager la carte

Les doigts à ressort maintiennent la 
carte contre la face rigide pour 
amortir les chocs et les vibrations

Ergots tournés et excursion de 
la carte limite à paroi rigide 
sous charge dynamique

Les sections indépendantes 
maximisent le contact avec le 
circuit imprimé

125–06–4,25
Série 125 en acier inoxydable passivé, 107,95 (4,25) 
de long, conçu pour les circuits imprimés de 1,6 
(0,063) d’épaisseur   
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