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Schroff bietet robuste 19"-Schréanke, die den Vorgaben von
MIL-S-901D entsprechen. Mit ihren Eigenschaften erflillen sie selbst
anspruchsvollste Anforderungen an die Schock- und
Vibrationsfestigkeit beim Einsatz auf hoher See:

Dieser Schrank wurde auf der Basis der VARISTAR-Plattform
entwickelt und besticht durch seine hohe Integrationsfahigkeit

Backplanes .... 10

Steckverbinder,

Frontelemente-

system ....... 11

+ Hochleistungselastomer- oder Drahtseil-Schockdampfer fiir COTS
(Comercial Off The Shelf) Equipment

* 19"-Standard, RoHS konform

+ Verschiedene Male mdglich (Bauhohe und Tiefe)
+ Breites Programm an Zubehor erhaltlich

+ Reduzierte Entwicklungs- und Herstellungskosten

+ HF-Schirmung

01010068

Von der Qualifizierung ... zur Kundenlosung

Ein Schrank fir Ihre individuellen Anforderungen kann schnell und problem-
los entwickelt werden. Durch die Validierung anhand einer numerischen Si-
mulation konnen langwierige und teure Labortests vermieden werden. Die
elastische Aufhangung wird speziell an die mechanische Umgebung und
die Widerstands- fahigkeit der Bauteile angepasst. Gleichzeitig werden die
Male und das Gewicht des Schranks an Ihre spezifischen Integrationsan-
forderungen abgestimmt. Die Konstruktion wird anhand eines Modells, das
bei realen Tests kalibriert wurde, mit einer

Finite-Elemente-Berechnung validiert.

01010070

Finite-Elemente-Modell - Maschen- und Bean-
spruchungsanalyse
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Schranke - VARISTAR MIL

UBERSICHT

DER SCHRANK FUR HARTESTE ANSPRUCHE

* Zertifiziert: Getestet nach MIL 901D

* Extrem belastbar: Robust und sicher fiir mobilen Einsatz; dynamische Traglast von 150 kg
* Zuverldssig: Geschirmt gegen hochfrequente Storstrahlung

* Unempfindlich: Schutzart IP 55

VARISTAR MIT SCHOCKDAMPFERN

+ Zwei Ausfiihrungen:
' 4 Dampfer unten und 2 oben zur Wandbefestigung
+ Mit Drahtseil-Schockdampfern
D + Mit Elastomer-Schockdampfern

+ Hohe 38 HE (1800 mm), Breite 600 mm, Tiefe 800 mm

01012002

SERVICEPLUS

z. B. Sonderfarben

z. B. Andere Schrankabmessungen
z. B. Hohere dynamische Traglast

z. B. Kundenspezifische Losungen

SCHROFF

Ubersicht .. ... 1.120

VARISTAR-Plattform

VARISTAR MIL
VARISTAR MIL 901D 1.122

VARISTAR

Elektronik . ...... 1.10
VARISTAREMC .. 1.54
VARISTAR
Daten-/Netzwerk-
technik .......... 1.124
VARISTAR

Luft/Wasser-
Warmetauscher .. 1.224
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MIL 901D SCHRANKE
_R + Schrank fiir extreme, mobile Anforderungen
+ 4 Schockdampfer unten und 2 Schockdampfer oben
+ Schutzart IP 55
D + EMC-Schutz

+ Getestet nach MIL-STD-901D

+ Riickwand horizontal geteilt, zum Einbau von z. B. Kabeldurchfiihrungen

LIEFERUMFANG (montiert)

Pos. Menge Beschreibung

1 1 Verschweiltes Grundgestell, Heavy-Duty, St-Profil, RAL 7032, mit
Versteifungswinkeln; angeschweiliter Bodenrahmen, 10 mm, St,
Oberflache AlZn; Bodenblech, St; 4 Schockdampfer; EMC-
Dichtung

2 1 Flachdach, einliegend, St, Oberflache AlZn, auften RAL 7032

3 1 Fronttir, St, Oberflache AlZn, RAL 7032, 180°-Scharnier, 4-Punkt-
Verriegelung, Schwenkhebelgriff

4 1 Riickwand, oben, geschraubt, St, Oberflache AlZn, RAL 7032;
2 Schockdampfer

Riickwand, mitte, geschraubt, St, Oberfldche AlZn, RAL 7032
Riickwand, unten, geschraubt, St, Oberflache AlZn, RAL 7032
Seitenwand, geschraubt, St, AlZn, RAL 7032

\‘/ﬁ 19"-Winkelprofil mit EIA-Lochung, St, Oberflache AlZn, tiefenver-
M stellbar in 25 mm Schritten
E 9 1 Erdungssatz, montiert

@ N o o
NG NCR N

01012004

Drahtseildampfer BESTELLINFORMATIONEN
Hohe Breite Tiefe Beschreibung Bestell-Nr.
HE mm mm mm
mit Drahtseil-
38 1800 600 800 Schockdampfern 10130-198
mit Elastomer-
. oromoon e oonos 381800 600 800 .. 10130-201
Elastomer Schockddmpfer Drahtseildampfer Schockddmpfern
HINWEIS

+ Weitere Abmessungen und Ausfiihrungen auf Anfrage

01012003

Riickansicht
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MOBILE ANWENDUNG IN DER MARINE

* Heavy-Duty Seismic Schrank mit Schockdampfern fiir den Einsatz auf
Schiffen

+ Geschirmte Ausfiihrung (EMV)
+ Spezielle Anschlussplatte zur geschirmten Kabeleinfiihrung

+ Integrierte Filterliifter an der Tur
+ Stromverteilung
+ Kundenspezifische Tests (Vibration, EMV, Klima)

3240301 01008022

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen nVent.com/SCHROFF | 1.123
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ZWEI BELASTUNGSKLASSEN, EIN ZUBEHORPROGRAMM: DIE VARISTAR GESTELLE

Varistar ist die einzige Schrankplattform, bei der zwei Grundgestelle mit
identischem Zubehdr kombiniert werden kdnnen.

Es gibt den Schrank mit Slim-Line- (schlank) oder Heavy-Duty-Profilen
(stabil).

SLIM-LINE-PROFIL

Die Slim-Line-Ausfthrung basiert auf sehr schlanken Stahlprofilen, um eine
méglichst groBe Offnungsbreite zwischen den Holmen zu erreichen. In die-
sem Gestell lassen sich 19*-Einbauten oder metrische Einbauten nach ETS
3000-119-3 unterbringen. Mit einer maximalen Zuladung von 400 kg* auf
der 19"-Ebene ist das Gestell immer noch sehr robust fur anspruchsvolle
Anwendungen in der Elektronik oder Daten- und Netzwerktechnik.

HEAVY-DUTY-PROFIL

Dagegen ist das Heavy-Duty-Gestell fiir den Einsatz im Schwerlastbereich
oder in erdbebengefahrdeten Gebieten konzipiert. Es bietet einerseits
hochste Stabilitat flir bis zu 800 kg* Zuladung auf der 19"-Ebene und erflllt
dank seiner hohen Biegesteifigkeit die Schock- und Vibrationsanforderun-
gen, wie sie bei Eisenbahn- und Stralensignalanlagen oder beim Betrieb
rotierender Maschinen sowie auf Handelsschiffen oder bei niedrig bean-
spruchten militarischen Anlagen auftreten.

Im Erdbebentest nach IEC 61587-2 hat sich das Heavy-Duty-Gestell schon
flir den Einsatz in der Bellcore Zone 3 qualifiziert. Mit sehr einfachen, kosten-
giinstigsten Versteifungswinkeln ausgestattet, erfiillt es als Varistar
Seismic sogar die Anforderungen der Bellcore Zone 4.

01006035 01006034 01008062

Slim-Line-Profil Heavy-Duty-Profil Heavy-Duty-Profil mit Versteifungswinkel
Norm Slim-Line Heavy-Duty

Statische Traglast IEC 61587-1 400 kg * 800 kg*

Schutzart IEC 60529 IP 20, IP 55 IP 20, IP 55

Schocktest IEC 61587-1 Hochstbeschleunigung: 5 g, Dauer: 11 ms  |Hochstbeschleunigung: 5 g,
Dauer: 11 ms

Vibrationstest IEC 61587-1 Frequenz: 5 Hz -100 Hz Beschleunigung: 1 g | Frequenz: 5 Hz -100 Hz,
Beschleunigung: 1 g

Erdbebentest IEC 61587-2 Standard: bis Bellcore Zone 3, Be-  Mit Versteifung: bis Bellcore Zone 4, Be-
schleunigung: 3 g, schleunigung: 5 g,
Frequenz: 1Hz ... 5Hz Frequenz: 2 Hz ... 5 Hz

EMV-Schirmdampfung IEC 61587-3 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz

Einbaumaglichkeiten 19"- oder ETS 19"

* Die Angaben zur statischen Traglast basieren auf dem Testverfahren der IEC 61587-1. Nach diesem Verfahren wird der Schrank unter der Last des Ausbaus auf dem Boden verschoben und an
Krandsen hochgehoben, ohne dass sich unter der maximalen Traglast wesentliche Verformungen am Gestell oder an den 19"-Winkelprofilen ergeben diirfen. Die mdgliche Zuladung auf dem
Varistar-Gestell ist daher unter normalen Einsatzbedingungen um ein wesentliches héher als die angegebenen Testwerte nach IEC 61587-1.

1.4 | nVent.com/SCHROFF SCHROFF PRODUKTKATALOG 05/2018
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ENTSCHIEDEN ANDERS: DAS VARISTAR DICHTUNGS- UND SCHIRMUNGSKONZEPT

In marktiiblichen Schirmungskonzepten verbinden leitfahige Dichtungen

02 m3 o4

Pos Beschreibung oder Federn die Verkleidungsteile mit dem Schrankgestell, wobei dessen

1 Gestell Kontaktstellen leitfahig und korrosionsgeschiitzt sein missen.

2 Leitfahige EMV-Textil- M 05 Bei Varistar hingegen verbinden die leitfahigen Textildichtungen die Verklei-
dichtung mit CuNi-Be- \\

~

5 Seitenwand

Die EMC-Textildichtung ist gleichzeitig Schutz gegen Staub und Wasser bis
IP 55. Ist keine Schirmung erforderlich, so wird eine Gummidichtung mit der
gleichen Schutzart IP 55 eingesetzt. Beide Dichtungen werden auf der 45°-

schichtung S dungsteile direkt miteinander, mit zweierlei Effekt:

3 Kontaktierung/Schir Es entsteht mit 60 dB bei 1 GHz (und 40 dB bei 3 GHz) eine deutlich bessere
mung als die marktubliche Schirmdampfung. Auf eine kostspielige Oberflachenbe-
Riickwand ( N handlung des Gestells kann komplett verzichtet werden.

@)(@)
OO

Flache auf der AuBenseite des Gestells angebracht.

O 1
Schirmdampfung bis 3 GHz
[dBuV]
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[Mhz]

010041410100806101008005

1: Schrank mit geschlossener Tir ~ 2: Schrank mit perforierter Tur

LEICHTGANGIG UND ABSOLUT DICHT: DIE VARISTAR SCHLIEBUNG

S Auch das SchlieRsystem tragt zur Schutzart und zur Schirmdampfung bei.
/\ Die innovative Schliefstange nimmt je nach Schrankhohe eine
S variable Anzahl von Schliefiriegeln zur moglichst gleichmaRigen Kompressi-

on der Dichtungen auf.

Und der Clou: Beim Betatigen der Schliestange bewegen sich die Riegel ge-
genlaufig. Dadurch werden die Reibungskrafte der Riegel am Gestell ausge-
glichen und eine einseitige vertikale Krafteinwirkung auf die Tur wird
vermieden. Die Turen lassen sich leicht und absolut dicht schliefen.
EMV-Tiren sind mit 4-Punkt-Verriegelung, IP- und Servertiiren mit 3-Punkt-
Verriegelung ausgestattet.

/
\

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
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Schranke — Varistar-Plattform

EINZIGARTIG UND EFFIZIENT: DAS VARISTAR PROFIL (SLIM-LINE UND HEAVY-DUTY)

Im Varistar-Profil ist eine 25-mm-Rasterlochung in allen drei

Dimensionen (Hohe, Breite, Tiefe) eingearbeitet. Dadurch entsteht hdchste
Variabilitat bei der Befestigung von Ausbauteilen und Zubehor. So konnen
z. B. 19"-Winkelprofile ohne zusatzliche Tiefenstreben in einem 600 mm
breiten Schrank montiert werden. Das spart Kosten und bringt Stabilitat auf
der 19"-Ebene.

Die einzigartige "Maanderform" des Profils bietet dariiber hinaus neue, form-
schliissige Befestigungsmaglichkeiten. Kabelosen werden z. B. direkt in das
Gestell eingesteckt und arretieren selbsttétig.

Befestigung der 19"-Winkel
ohne Tiefenstreben

0100403401006105

Selbsttatig arretierende Kabelose

NEUARTIG UND GUT DURCHDACHT: DAS VARISTAR-KABELMANAGEMENT

Fiir jede Zone wurde ein speziell auf die Gegebenheiten im Schrank abge-
stimmtes Zubehdrprogramm entwickelt, das die Kabelfiihrung erleichtert
und dabei hilft moglichst viele Anschliisse in einem Verteilerschrank
unterzubringen. Das Varistar Profil mit seinen vielen
Befestigungsmaglichkeiten hat sich dabei als echter Gliicksfall erwiesen.

Schroff hat den verfligharen Raum im Varistar in Zonen eingeteilt und Lage
und Verwendung dieser Zonen einfach beschrieben. Die farbigen Pfeile
zeigen lhnen dabei die Richtung der Kabelfiihrung.

Zone 1 Zone 4

01006088 01006085 01006086

01006087

« Erstreckt sich hinten lber die

+ Vorder 19"-Ebene

+ Indieser Zone werden Patch-

Kabel horizontal zwischen den Ver-
teilerfeldern gefiihrt

1.6 | nVent.com/SCHROFF

+ Rechts und links neben der 19"-Ebene

+ Indieser Zone werden Patch-Kabel in

einer Art Steigschacht senkrecht zu den
einzelnen Komponenten geleitet

« Erstreckt sich seitlich hinter der

19"-Ebene iiber die Schranktiefe;
hauptsachlich fiir 800 mm breite
Schranke

+ Indieser Zone werden eingehende Ka-

belbiindel im Schrank befestigt, auf-
geteilt und zur Riickseite der
Verteilerfelder geleitet

Schrankbreite

+ Alternative zu Zone 3 bei nur 600 mm

breiten Schranken oder
bei Kabeleinleitung im
hinteren Schrankbereich

SCHROFF PRODUKTKATALOG 05/2018
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ENTWARMUNG GANZ NACH BEDARF: KUHLKONZEPTE FUR VARISTAR

In Abhangigkeit zur installierten Verlustleistung
und den rdumlichen Gegebenheiten bietet Varistar
mehrere Moglichkeiten der Entwarmung und da-
mit gute Voraussetzungen fiir einen storungsfrei-
en Betrieb installierter Gerate.

Entweder werden Dachliifter zur Unterstiitzung
der Warmeabfuhr verwendet oder man setzt auf
perforierte Tiiren mit 78 % Luftdurchsatz.
Dariiber hinaus bietet der Varistar LHX+ mit einge-
bautem Luft/Wasser-Warmetauscher die Mog-

lichkeit, besonders wirmebelastete Installationen \ e | e | Dﬁ
gezielt mit Wasser zu kiihlen. Und das bis zu 40 bis 2 KW bis 6 kW bis 40 kW
kW pro Schrank.

7
b/
A\
A

Dl
A/
AL

= \}

\%

BT TR

01006027 41003017 01005020

Lftereinsatz, innenliegend 78 % Luftdurchsatz Luft/Wasser-Warmetauscher

KLASSISCH UND KONSEQUENT: VARISTAR FARBE UND DESIGN

Neben funktionalen Aspekten stand bei der Entwicklung des Varistar immer Entweder komplett schwarzgrau (RAL 7021), wie es heute in

auch das Design der einzelnen Komponenten und ihr Zusammenwirken Rechenzentren oder Tonstudios modern ist. Oder in lichtgrau (RAL 7035),
beim Aussehen des Schrankes im Vordergrund. Sein charakteristisches, un- ~ wodurch eine schone Kombination aus mehrheitlich hellen Flachen und ei-
verwechselbares Gesicht erhalt der Schrank durch die hohe, schlanke Tiir nigen dunklen Akzenten entsteht.

mit den einprdgsamen Scharnieren und die sehr schlanke, fast unauffallige Darliber hinaus kann Varistar innerhalb von nur 15 Arbeitstagen in
Dachkante. vielen RAL-Tdnen geliefert werden, sogar als Kombination zweier Sonder-

Wahrend Gestell, Sockel und Dach bei allen Standardschranken in der Farbe farben!
Schwarzgrau (RAL 7021) angeboten werden, stehen fiir Seitenwénde, Tiiren

und Rickwande zwei Farboptionen schon im Standardprogramm zur Aus-

wahl:

01006037 01006036

Farbe RAL 7021 (schwarzgrau) Farbkombination RAL 7035/RAL 7021  (lichtgrau/schwarzgrau)

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen nVent.com/SCHROFF | 1.7
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GESTELL-MARBE

1200 24 1192 1102
1400 29 1392 1302
1600 33 1592 1502
1800 38 1792 1702
2000 42 1992 1902
T 2200 47 2192 2102

Gestell Slim-Line Heavy-Duty
w w
mm mm
600 592 535 502
800 792 735 702
Tiefe

01005087 Gestell
NivellierfiiRe d

mm

300 292 1288 150 175
600 592 4288 450 475
800 792 628,8 650 675
900 892 7288 750 775
1000 992 828,8 850 875
1100 1092 928,38 950 9is
1200 1192 10288 1050 1075

01004081

Lenkrollen mit Nivellierfiien Lenkrollen mit Feststellern .. s e
Hohe NivellierfiiBe, Lenkrollen, Sockel
NivellierfiiBe 20 ... 40 mm
Lenkrollen mit Feststellern 85 mm
Lenkrollen mit Nivellierfiiien 85...95mm
Sockel (Stellfiie) 112 ...132mm

Sockel fahrbar 126,5 ... 134,5mm

0100408201004156

Sockel Sockel mobil

0100411001004111

1.8 | nVent.com/SCHROFF SCHROFF PRODUKTKATALOG 05/2018



\v
. | nvent
Schranke — Varistar-Plattform SCHROFF

DACH MIT AUSBRUCHZONEN

o € o €

v v - v v -
800 v v v - v v v v
900 v v v - v v v v
1000 v v v v v v v v v
1100 v v v v v v v v v
1200 v v v v v v v v v

01006097

BODENBLECH MEHRTEILIG

Tiefe in mm

a
600 300 -
800 300 200
900 300 300 -
1000 300 200 200
1100 300 300 200
1200 300 300 300

Schrankbreite Offnungsbreite
w

mm

01006096

Bestell-Nr. in Fettdruck: versandfertig innerhalb von 2 Arbeitstagen
Bestell-Nr. in Normalschrift: versandfertig innerhalb von 10 Arbeitstagen nVent.com/SCHROFF | 1.9



Warwick, RI, USA
Tel +1.800.525.4682
San Diego, CA, USA
Tel +1.800.854.7086

Straubenhardt, Germany
Tel +49 7082794 0
Betschdorf, France

Tel +33 388 90 64 90
Warsaw, Poland

Tel +48 22 209 98 35
Hemel Hempstead,
Great Britain

Tel +44 144224 0471
Lainate, Italy

Tel +39 02 9327141

Dubai, United Arab Emirates
Tel +9714 37 81700
Bangalore, India

Tel +91 80 67152000
Istanbul, Turkey

Tel +90 216 250 7374

Shanghai, China

Tel +86 21 2412 6943
Singapore

Tel +65 6768 5800
Shin-Yokohama, Japan
Tel +81 45 476 0271

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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