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Montage- Assembly Instructions Tt 7EE
hinweise instructions de montage

Universal- Universal Cartes méres AN N T 7
Busplatinen backplanes universelles L—=

Stromanschliisse Power connections Raccordements EEEGRRT

SCHROFF Busplatinen besit-  SCHROFF backplanes have diallmentation 22 07Dy 7T L— IS,

zen eingepreBte Schraubsteck-
und FASTON Anschlisse.

Strombelastbarkeit Bahn |
(Pos.1), Bahn Il (Pos. 2) - 16 A,
Bahn Ill bis Vi (Pos. 3) - 12 A

Als Gegenstecker sind
FASTON-Stecker mit
Entriegelung zu benutzen
(siehe Rickseite).

Zur Verbindung der Strom-
bahnen Il bis VI (FASTON)
mit den C96 Steckverbinder-
anschliissen kdnnen die Stifte
der 10poligen Stiftleiste abge-
brochen und in die Bohrungen
Pos. 10 eingelétet werden.

Schirmféchen an Vgc bzw.
GND anschlieBen

Die Schirmflédche sollte auf Ve

press-in, bolt-on and FASTON
connections, current load-
carrying capacity line I (item 1),
line Il (tem 2) - 16 A, lines II|

to VI (itern 3) - 12 A. FASTON
connectars with locking
facility are required (see rear
page).

When connecting current lines
Il to VI (FASTON) with C96
connectors the pins of the
connecting strip can be broken
off and soldered to item 10.

Connecting shielding planes
to Ve or GND

The shielding plane should be

Les cartes méres Schroff com-
portent des raccordements
pressfit mixtes a vis/Faston.
Courant maximal Piste | (Rep.1)
Piste Il (Rep. 2} - 16 A, Pistes Il
aVl (Rep. 3) - 12 A. Pour le
raccordement, utiliser des
languettes Faston femelle &
verrouillage (voir verso).

Pour la liaison des pistes Il a VI
(FASTON) avec les raccorde-
ments des connecteurs C96,
vous pouvez casser et utiliser
les broches des barrettes

10 pdles en les soudant en
Rep.10.

Raccorder les plans de
blindage & V¢ ou GND

- Les plans de blindage devraient
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oder GND angeschlossen sein. connected to Ve or GND, 8tre raccordés a Vg ou GND. SAUEERLTERLET.
2lagige Version: 2-layer version: Version 2 couches: 27 v FRIR
(eine Schirmflache Pos. 8, {one shielding plane item 8, {Un plan de blindage Rep. 8, "7(§§ 8 DE(C— )L KEEE

60 Signalleitungen Pos. 9)

B Schirmflache mit Strombahn |
(Pos. 1) verbinden — dazu
muf der Jumper auf J1
(Pos. 4) gesteckt werden

B Schirmflache mit Strombahn Il
(Pos. 2) verbinden — dazu
muf der Jumper auf J2
(Pos. 5) gesteckt werden

Achtung:

Jumper J1 und J2 dirfen nicht
gleichzeitig gesteckt sein (Kurz-
schluB zwischen Strombahn |
und ).

4lagige Version:
(zwei Schirmflachen Pos. 8,
90 Signalleitungen Pos. 9.)

W Obere Schirmflache mit
Strombahn | (Pos. 1) verbin-
den — dazu muf3 der Jumper
auf J1 (Pos. 4) gesteckt
werden

W Untere Schirmilache mit
Strombahn II (Pos. 2) verbin-
den — dazu muf3 der Jumper
auf J2 (Pos. 5) gesteckt
werden.

Schirmfachen zur Strom-
leitung fiir Vo bzw. GND
verwenden

Dazu kénnen die Létbricken
bei CX 1 bzw. CX 2 eingeldtet
werden.

Stiitzkondensatoren
anschlieBen

{nur 2lagige Version)

M Schirmflache entweder mit
Jumper J1 oder J2 anschlie-
Ben siehe ,,Schirmflachen
an Vg bzw. GND an-
schlielen”.

B Stutzkondensatoren zwischen
Schirmfléche und Strombahn
anschlieBen: Dazu missen
die Kondensatoren, wenn J1
(Pos. 4) gesteckt wurde, auf
CX 1 (Pos. 6) eingelotet wer-
den oder auf CX 2 (Pos. 7),
wenn Jumper J2 (Pos. 5)
gesteckt wurde, Bei Elektro-
Iytkondensatoren auf die
Polaritat achten.

Ubergabestecker

Der erste und letzte Steckplatz
kann mit einem Leergehduse
(siehe Riickseite) zur Aufnahme
von Flachkabelsteckverbindern
bzw. Terminatorplatinen be-
stiickt werden.

60 signal lines item 9)

B Connect shielding plane to
current line | (item 1) — the
jumper on J1 (item 4) must
also Je connected

M Connect shielding plane to
current line Il (item 2) — the
jumper on J2 (item 5) must
also be connected

Note:

Jumpers 1 and 2 must not be

plugged in at the same time

(danger of short-circuit bet-

ween current lines | and Il).

4-layer version:
(two shielding planes item 8,
90 signal lines item 9)

W Connect top shielding plane
1o current line | (item 1) — the
jumper on J1 (item 4) must
also be connected

H Connectlower shielding plane
to current line |l (item 2) — the
jumper must be connected on
J2 (item 5).

Using shielding planes for
current line for Vg or GND

The solder bridges at CX 1 or
CX 2 can also be soldered.

Connecting auxiliary
capacitors

(2-layer version only)

B Connect shielding plane to
jumper J1 or J2 — see
“Connecting shielding
planes to Ve or GND”.

W Connect auxiliary capacitors
between shielding plane and
current line. The capacitors
must be soldered to CX 1
(item 6) if J1 (item 4) is con-
nected or to CX 2 (item 7)
if jumper J2 (item 5) is con-
nected. Check polarity when
using electrolytic capacitors.

Transfer connectors

A connector body (see rear
page) can be mounted at the
first and last connector position
to accommodate ribbon cable
connectors or terminator
boards.

60 lignes de signaux Rep. 9)

M Pour refier le plan de blindage
avec la piste d'alimentation |
(Rep.1) enficher le cavalier
surJ1 (Rep. 4)

M Pour relier le plan de blindage
avec la piste d'alimentation II
(Rep. 2) enficher le cavalie
sur J2 (Rep. 5) .

Attention:

Les cavaliers J1 et J2 ne
doivent pas étre enfichés
simultanement (court-circuit
entre pistes | et Il).

Version 4 couches:
(2 plans de blindage Rep. §,
90 lignes de signaux Rep. 9)

W Pour relier le plan de blindage
supérieur avec la piste d'ali-
mentation | (Rep. 1), enficher
le cavalier sur J1 (Rep. 4)

M Pour relier le plan de blindage
inférieur avec la piste d'ali-
mentation Il (Rep. 2}, enficher
le cavalier sur J2 (Rep. 5)

Utiliser les plans de blindage
pour distribuer les courants
Vec ou GND

A cet effet des cavaliers
peuvent étre soudés aux
emplacements CX 1 ou CX 2.

Raccordement des
condensateurs tampons

(uniquement version 2 couches)

B Raccorder les plans de blinda-
ge a l'aide des cavaliers J1 ou
J2, voir«Raccorder les plans
de blindage & Vg ou GND».

B Raccorder les condensa-
teurs tampons entre plan de
blindage et piste de courant :
a cet effet il faut souder les
condensateurs sur CX 1
(Rep. 6) si le cavalier J1
(Rep. 4) a été enfiché, ou
bien sur CX 2 (Rep. 7) si le
cavalier J2 (Rep. 5) a été
enfiché. Dans le cas de con-
densateurs electrolytiques,
veillez & la polarité.

Connecteurs de reprise

Les premier et dernier slots
peuvent étre equipés d'une
embase vide (voir verso)
formant ainsi un connecteur
de reprise permettant la mise
en place de connecteurs &
cable plat ou de terminaisons
enfichables.
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ELA43616

§®

ELA4361T

ELA43819

Zubehor

Isolierstreifen

Dient zur Isolierung von Bus-
platinen. Mit dem Isolierstreifen
wird zusétzlich die genormte
Einstecktiefe flur Steckbau-
gruppen hergestellt.

Bestell-Nr. (1 Stlick)
84 TE (428,6 mm) 60817-061
42 TE (210,2 mm) 60817-118

Befestigungsmaterial
Ermaglicht die isolierte
Montage der Busplatine.

100 Isolier-Unterlagscheiben u.
100 Zylinderschrauben
M25x12.

Bestell-Nr. 21100-777

FASTON-Stecker

6,3 x0,8 mm
mit Entriegelung

Accessories

Insulating strips

For insulating backplanes.
When the insulating strip is
used the standard plug-in
depth for plug-in units in
subracks is achieved.

Order No. (1 piece)
84 HP (428,6 mm) 60817-061
42 HP (210,2 mm) 60817-118

Assembly parts

For the insulated assembly
of backplanes.

100 insulating washers and
100 cheesehead screws
M25x12.

Order No. 21100-777

FASTON connector

6.3 x0.8 mm
with locking device

Accessoires

Bandes isolantes

Pour une fixation isolante des
cartes meres. Permet d'obtenir
une profondeur d’enfichage
normalisée dans le bac &
cartes.

Référence (1 piéce)
84 F (428,6 mm)  60817-061
42 F (210,2 mm)  60817-118

Visserie de fixation
Pour fixation isolante de la

carte mere.

100 rondelles isolantes et

100 vis C

M2,5x12.

Reéférence 21100-777

Fiche FASTON

6,3x0,8mm
avec déverrouillage
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Uriheoleamuten  Syamesnt] el Comeses [eevsEel MR- TN e
0.5- 1.5mm 60800-525 0.5-1.5mm 60800-525 05-1,5mm 60800-525 0.5mm'~1.5mm‘ | 60800 — 525
1,0 - 2,5 mm 60800-530 1.0 -2.5 mm 60800-530 1,0 - 2,6 mm 60800-530 1.0mmi~2.5mm* | 60800 — 530
2,5-40mm 60800-531 2.5-4.0mm 60800-531 2.5-40mm 60800-531 2. 5mm’~4. 0mm’ 60800 — 531

dazu passende Isolierhaube

Bestell-Nr. (Pos. 2)

18atz=1005t.  60800-526

Steckerleergehiuse (Pos. 3)
fir Bauform C bzw. R

Pfosten
0,6x0,6 x17 mm
Bestell-Nr. (1 St.)

Verriegelungshebel
(Pos. 4)

69001-210

Mating insulation moulding

Order No. (item 2

)
1 kit = 100 pcs. 60800-526

Connector housing (Item 3)
for type C or R connectors
Pins

0.6 x 0.6 x 177 mm

Order No. (1 pce.) 69001-210

Locking lever

Chapeau isolant correspondant

Référence (Rep. 2}
1lot de 100 pcs.  60800-526
Embases vides (Rep. 3)

pour type Cou R

Embase pour broches
06x06x17 mm

Référence (1 piéce) 69001-210

Leviers de verrouillage
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&% (100fA)  60800—526
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tir Bauform Bestell-Nr. (1 St, for type Order No. (1 pee.) pour type Référence (1 piéce) ARy -F4F| B E O
R 69001-895 R 69001-995 R 69001-995 R 69001 —995
[+ 63001-106 C 69001-106 C 69001-106 C 69001 —106
MPA44648
®
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