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ZHabillage électronique

05601001 05601002

eta43449eta43459 05605051eta43445

Fixation arrivée de câbles avec traverse 
porte-câbles

Au choix : panneau arrière ou support de 
câbles

Panneau de socle avec prise de courant

NORMES
• Dimensions extérieures et intérieures selon 

CEI 48D et ETS 300119

• Indice de protection IP 20 selon CEI 60529

• Mise à la masse selon
DIN EN 50178 / VDE 0160
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https://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/01_f_cabinets.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/02_f_wall_mounted_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/03_f_acc_cabinets_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/04_f_climate_control.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/05_f_desktop_cases.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/06_f_subracks.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/07_f_frontpanels_pluginunits.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/08_f_systems.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/09_f_psu.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/d/10_f_backplanes_testadapters.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/ExtendedSitesCatalogAssetStore/PentairDataLoad/EPSMedia/ASIM/webcat/subgroup/pdf_catalog/f/11_f_connectors_fpc.pdf
http://schroff.nVent.com/wcsstore/AuroraStorefrontAssetStore/espots/services_literature_espot/SchroffCatalogTranslations/German/12_appendix/12_f_appendix.pdf
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ZH abillag e électronique

BÂTI MÉTRIQUE POUR RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PUBLICS ET PRIVÉS

•  Selon CEI 48 D et ETS 300 119

•  Charge statique admissible 200 kg

•  Fixation arrivée de câbles

•  Possibilité d'accoupler les bâtis dos à dos

\ 

SERVICEPLUS 
Modifications (découpes, teintes spécifiques)
Solutions spécifiques clients (dimensions sur mesure)

 BÂTIS SUR STOCK
• Avec porte avant perforée

• Possibilité de monter un panneau arrière ou des supports de câbles

05605001

Aperçu . . . . . . . .  1.346

etsirack
Bâti . . . . . . . . . . . .  1.348
Kit d'accouplement .  1.349
Panneau arrière . . .  1.349
Support de câbles . .  1.349
Fixation arrivée de 
câbles . . . . . . . . . . .  1.350
Prise etsirack . . . . .  1.350
Tablette, métrique .  1.351
Adaptateur 19" . . . .  1.351
Exemples de 
réalisations/projets  1.352
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eta4344205605050

ZHabillage électron iq ueRéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères no rmaux : expéd it ion sous 10 jours ouvrés

• Bâti soudé avec perforations métriques selon ETS 300119-3

• Charge statique admissible 200 kg

• Hauteur utile 81 SU (1 SU = 25 mm)

COMPOSITION (monté)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

BÂTI ETSIRACK

Rep. Qté Description
1 1 Bâti, acier 2 mm, RAL 7035
2 1 Porte avant perforée, acier 1,5 mm, RAL 7035 avec serrure de 

sûreté et 2 clés, mise à la masse
3 4 Pied vérin, acier, zingué, PA noir
4 1 Socle, acier 2 mm, RAL 7035
5 1 Cache, PA, blanc, pour découpe de prise

Hauteur Largeur Prof. Qté Référence
mm mm mm

Livraison = 1 pièce sur palette3006002200 10125-010
2200 600 300 Livraison = 2 pièces sur palette 10125-011
Kit d'accouplement etsirack 1 kit 21190-793
Prise etsirack SCHUKO, 230 V/16 A, blanc, 1 pièce 21101-360
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https://schroff.nVent.com/fr/schroff/10125-010
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/10125-011
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21190-793
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-360
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Références en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrés
Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

ETA43447

Z

• Pour l'accouplement dos à dos de deux bâtis

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

eta43459 eta43444

Z

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

05605051

Z

• Le support de câbles se monte à la place du panneau arrière

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

KIT D'ACCOUPLEMENT ETSIRACK

Rep. Qté Description
1 4 Ecrou-cage de mise à la masse, rondelle  Nomel, vis M6 x 12

Description Référence
Kit d'accouplement etsirack 21190-793

PANNEAU ARRIÈRE

Rep. Qté Description
1 1 Panneau arrière, acier 1 mm, RAL 7035
2 1 Kit de mise à la masse (conducteur en cuivre 4 mm2 

vert/jaune)
3 1 Lot visserie de fixation

Description Référence
Panneau arrière 20125-021

SUPPORT DE CÂBLES

Rep. Qté Description
1 4 Support de câbles, acier 2 mm, RAL 7035
2 1 Lot visserie de fixation

Description Référence
Support de câbles 20125-006

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20125-006
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21190-793
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20125-021
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eta43445

Z

• Extension de la tige coulissante droite et gauche de max. 536 mm

COMPOSITION (kit)

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

eta43449

Z

• SCHUKO, 230 VAC, 16 A

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

FIXATION ARRIVÉE DE CÂBLES

Rep. Qté Description
1 1 Tige coulissante droite, acier 3 mm, zingué
2 1 Tige coulissante gauche, acier 3 mm, zingué
3 1 Traverse, acier 3 mm, zingué
4 2 Arrivée de câbles, acier 3 mm, RAL 7035
5 1 Lot visserie de fixation

Description Référence
Fixation arrivée de câbles 20125-005

PRISE ETSIRACK

Rep. Qté Description
Prise SCHUKO blanche11

2 1 Lot visserie de fixation

Description Référence
Prise etsirack 21101-360
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https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20125-005
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/21101-360
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Références en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

05601501

Z

• A monter dans un bâti métrique (entraxe de fixation 515 mm)

• Charge admissible 10 kg

• Hauteur utile 49 mm

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

bza44292

Z

• L'adaptateur 19" permet le montage de composants 19" dans le bâti 
métrique etsirack

• L'espace supérieur et inférieur entre l'adaptateur 19" et les 
modules métriques est identique

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Dimensions utiles et espaces libres, consultez notre site Internet

TABLETTE, MÉTRIQUE

Rep. Qté Description
1 1 Tablette, acier 1,5 mm, RAL 7035
2 1 Kit de mise à la masse
3 1 Lot visserie de fixation

Largeur Profondeur Référence
mm mm
497 222 20118-686

ADAPTATEUR 19"

Rep. Qté Description
1 2 Adaptateur 19"/métrique, profilé alu, chromaté incolore
2 1 Lot visserie de fixation

Hauteur Espace libre Référence
U mm
3 en haut et en bas : 8,8 mm 20838-084
6 en haut et en bas : 4,6 mm 20838-086
45 aucun 20125-018

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20118-686
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20838-084
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20838-086
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/20125-018
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• Avec porte avant perforée

• Fixation arrivée de câbles spécifique

05605003

• Avec porte avant offrant davantage d'espace de câblage

• Avec panneau arrière

• Poignée pivotante encastrable au lieu de la serrure de sûreté

SERVICEPLUS : SOLUTION - EXEMPLES DE PROJETS

PROJET TÉLÉCOMS FRANCE

PROJET TÉLÉCOMS ALLEMAGNE
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CADDY    ERICO    HOFFMAN    RAYCHEM    SCHROFF    TRACER
our powerful portfolio of brands:
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Warwick, RI, USA

Europe, Middle East & India
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Tel +49 7082 794 0
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Tel +33 3 88 90 64 90 

Warsaw, Poland
Tel +48 22 209 98 35 
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Tel +65 6768 5800 
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Tel +81 45 476 0271
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San Diego, CA, USA
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